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SPECIFICATIONS
Voltage..............................Standard DALI voltage (typically 16VDC)
Current Consumption (Coupler)................................6–16 mA – DALI
Light Sensor Operating Range......................................... 20–600 Lux
Operating Temperature.......................... -40° to 140°F (-40° to 60°C)
Relative Humidity...................................0% to 95%, non-condensing
Certifications...................................................................................CE

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical 
and electronic equipment (WEEE). This means that this product must 
be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be 
recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User 

has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the 
retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.
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PRODUCT SAFETY
When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:

•	 Do not mount near gas or electric heaters or let power supply cords touch hot surfaces.
•	 Equipment should be mounted in locations and at heights where it will not readily be subjected to tampering by unauthorized personnel.
•	 The use of accessory equipment is not recommended by Legrand as it may cause an unsafe condition.
•	 All DALI channels are internally connected together to the control unit. Make sure to consider this when installing.
•	 Do not use this equipment for other than the intended use.

DESCRIPTION
The DALI LS PD MULTI3 CI is a compact ceiling mounted sensor with a moveable sensor head. It integrates with the DALI MULTI3 
COUPLER G2 to incorporate light and presence sensing control of your DALI luminaire into the Wattstopper PLUS System. 

WIRED SYSTEM OVERVIEW
Wattstopper PLUS enables you to control DALI devices. With any Wattstopper PLUS wired design, you get a reliable, lighting control 
system that can be installed quickly and easily.



2

MOUNTING AND WIRING

Sensor Mounting
Cut a Ø 42–48 mm (1.65–2.9 inches) 
hole in the ceiling. Ensure that 
there is at least 25mm (1 inch) of 
clearance above the ceiling.

Coupler Luminaire Mounting
The DALI MULTI3 Coupler is intended for luminaire integration 
which enables the luminaire to be controlled via DALI. Secure 
the DALI MULTI3 Coupler to the luminaire using screws (not 
included). Make sure coupler and sensor are mounted close 
enough so the included sensor cable can be connected. Install 
the coupler and sensor in dry, indoor locations only.

DALI MULTI3 Coupler

DALI

Screws

From Sensor

Coupler Independent Ceiling Integration
Independent Ceiling Integration is possible with installation of the ECO CI KIT 
(ordered separately), a strain relief housing kit. The DALI MULTI3 Coupler 
requires the installation of an ECO CI KIT to ensure protection from electrical 
contact. 

ECO CI KIT 

Remove Cable Guard

Push Down and
Bend Cable Guard

ECO CI KIT Base 
(2X)

ECO CI KIT Cover
(2X)

DALI

SENSOR

COUPLER

Remove cable guards from the ECO CI KIT base and 
place the ECO CI KIT base onto the DALI MULTI3 
Coupler ports. Push the center of the cable guard 
down and bend, enabling the cable guard to wrap 
around the cable.

Install the cable guards on the DALI and SENSOR cables, then connect the 
wires into the DALI MULTI3 Coupler ports. Place the ECO CI KIT covers 
onto the DALI MULTI3 Coupler and tighten the screws. Connect the LS PD 
MULTI3 CI Sensor via the 4-pol RJ10 socket (4P4C) marked as ‘Sensor’ on 
the housing top. Only one LS PD MULTI3 CI Sensor should be connected to 
the DALI MULTI3 Coupler.

Surface Mounting
The sesnor can be mounted 
to the ceiling surface, with 
the optional SENSOR-KIT. 
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RESETTING TO FACTORY DEFAULTS
With the power connected to the DALI LS PD MULTI3 CI, press and hold the SELECT Button for about 10 seconds until the LED 
Indicator blinks red for 4 seconds. The DALI LS PD MULTI3 CI is then reset to the factory default settings. 
NOTE:	Resetting to factory default settings will delete the DALI short address and require the device to be re-commissioned.

SENSOR PLACEMENT AND COVERAGE
The LS PD MUlTI3 CI sensor should be installed at a maximum height of 13 feet (4 meters). The sensor head can be tilted up to 30° to 
adjust coverage area. 
The light sensor has a detection angle of 90°. The motion sensor has a detection angle of 80°.

90° 90°
The sensor should be placed so that
the light sensor coverage area is on
the workspace only and not on any 
window surfaces.

Avoid exposure to direct light.

Avoid drafts (e.g. from ventilators or fans).

FEATURES

Coupler
The DALI MULTI3 Coupler features a SELECT Button and LED Indicator. The 
SELECT Button enables you to identify a device and reset to factory default 
settings. The LED Indicator displays green or red lights.

DALI MULTI3 Coupler LED Indicator Lights
•	 Green LED Indicator Flashes: Indicates motion detection.
•	 Red LED Indicator: Indicates a user has entered proprietary mode.

DA

~ 50/60 Hz
~ 220 to 240V

DA

Se
ns

or

LED Indicator

SELECT Button
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INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES
Voltage.....................Voltage DALI standard (typiquement 16 VCC)
Consommation électrique (coupleur)..................... 6–16 mA – DALI
Portée de détection du détecteur de lumière.................20–600 Lux
Température de fonctionnement............ -40° à 60°C (-40° à 140°F)
Humidité relative.................................... 0% à 95%, non condensée
Certifications.................................................................................CE

Ce produit porte le symbole du tri sélectif Déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit 
doit être manipulé conformément à la directive européenne 
2012/19/UE afin d’être recyclé ou démonté afin de minimiser son 

impact sur l’environnement. L’utilisateur a le choix de confier son produit à 
un organisme de recyclage compétent ou au revendeur lorsqu’il achète un 
nouvel équipement électrique ou électronique.

SÉCURITÉ DES PRODUITS
Lors de l’utilisation d’équipements électriques, des  précautions de 
sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes:

•	 Ne pas monter près de radiateurs à gaz ou électriques ou laisser 
les cordons d’alimentation toucher des surfaces chaudes.

•	 L’équipement doit être monté à des emplacements et à des 
hauteurs où il ne sera pas facilement soumis à des manipulations 
par du personnel non autorisé.

•	 L’utilisation d’équipements accessoires n’est pas recommandée 
par Legrand car cela peut entraîner une situation dangereuse.

•	 Tous les canaux DALI sont connectés en interne ensemble à 
l’unité de commande. Assurez-vous d’en tenir compte lors de 
l’installation.

•	 N’utilisez pas cet équipement à d’autres fins que l’usage prévu.

APERÇU DU SYSTÈME CÂBLÉ
Wattstopper PLUS vous permet de contrôler les appareils DALI. Avec n’importe quelle conception câblée Wattstopper PLUS, vous 
obtenez un système de contrôle d’éclairage fiable qui peut être installé rapidement et facilement.

Wired Manager — DALI

Interface utilisateur Ethernet
DALI
Câblage LS PD MULTI3 CI

Clé de câblage

SSU

Luminaire DALI
commandé

Interface
utilisateur

Coupleur
DALI MULTI3

avec Détecteur
LS PD MULTI3 CI

Coupleur
DALI MULTI3

avec Détecteur
LS PD MULTI3 CI

DESCRIPTION
Le DALI LS PD MULTI3 CI est un détecteur compact fixé au plafond 
et muni d’une tête de détection mobile. Il s’intègre au coupleur DALI 
MULTI3 COUPLER G2 pour inclure la commande de détection de 
lumière et de présence de votre luminaire DALI au sein du système 
Wattstopper PLUS. 

Ce symbole indique une tension CC.
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MONTAGE ET CÂBLAGE

Montage du détecteur
Découpez un trou de Ø 42–48 mm 
(1,65–2,9 po.) dans le plafond. 
Assurez-vous d'avoir un dégagement 
au-dessus du plafond d'au moins 
25 mm (1 po.).

Montage du coupleur au luminaire
Le coupleur DALI MULTI3 est prévu pour une intégration du 
luminaire permettant de commander le luminaire à l'aide de 
DALI. Fixez le coupleur DALI MULTI3 au luminaire à l'aide de 
vis (non incluses). Assurez-vous que le coupleur et le détecteur 
sont montés suffisamment proches pour permettre la connexion 
du câble du détecteur inclus. Installez le coupleur et le détecteur 
dans lieu sec et à l'intérieur uniquement.

Coupleur DALI MULTI3

DALI

Vis

Depuis le détecteur

Intégration indépendante du coupleur au plafond
L'intégration indépendante au plafond est possible avec l'installation de l'ECO CI 
KIT (commandé séparément), un kit de boîtier muni d'un système de décharge 
de traction. Le coupleur DALI MULTI3 nécessite l’installation d'un ECO CI KIT 
pour garantir la protection contre les contacts électriques. 

ECO CI KIT 

Retirez la protection 
de câble

Rabaissez et tordez
la protection de câble

ECO CI KIT Socle 
(2X)

ECO CI KIT Cache 
(2X)

DALI

DÉTECTEUR

COUPLEUR

Retirez les protections des câbles du socle de l'ECO 
CI KIT et placez le socle de l'ECO CI KIT sur les 
ports du coupleur DALI MULTI3. Poussez le centre 
de la protection de câble vers le bas et tordez, ce qui 
permet à la protection de câble de s'enrouler autour 
du câble.

Installez les protections de câble sur les câbles du DALI et du DÉTECTEUR, 
puis connectez les fils aux ports du coupleur DALI MULTI3. Placez les capots 
de l'ECO CI KIT sur le coupleur DALI MULTI3 et serrez les vis. Connectez le 
détecteur LS PD MULTI3 CI par la prise 4 pôles RJ10 (4P4C), marquée en 
tant que 'détecteur' sur le haut du boîtier. Un seul détecteur LS PD MULTI3 CI 
doit être connecté au coupleur DALI MULTI3.

Montage de surface
Le détecteur peut être monté 
sur une surface de plafond, 
à l'aide du SENSOR-KIT 
fourni en option. 

ouvert fermé
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RÉTABLIR LES PARAMÈTRES D’USINE
Lorsque l'alimentation est branchée au DALI LS PD MULTI3 CI, maintenez pressé le bouton SELECT pendant environ 10 secondes, 
jusqu'à ce que le voyant LED rouge clignote pendant 4 secondes. Le DALI LS PD MULTI3 CI revient alors à ses paramètres d'usine. 
REMARQUE:	 Le fait de rétablir les paramètres d'usine supprime l’adresse courte du DAL et requiert la remise en service de l'appareil.

POSITIONNEMENT ET COUVERTURE DU DÉTECTEUR
Le détecteur LS PD MUlTI3 CI doit être installé à une hauteur maximale de 4 mètres (13 pieds). La tête de détection du détecteur peut 
être configurée à un angle de 30° afin de régler la zone de couverture. 
Le détecteur de lumière possède un angle de couverture de 90°. Le détecteur de mouvement possède un angle de couverture de 80°.

90° 90°
Il convient de positionner le détecteur
de façon à ce que la zone de couverture
du détecteur de lumière corresponde
uniquement à la zone de travail et ne
contienne aucune surface de fenêtre.

Évitez une exposition directe à la lumière.

Évitez les courants d'air (par exemple de ventilateurs).

CARACTÉRISTIQUES

Coupleur
Le coupleur DALI MULTI3 possède un bouton SELECT et un voyant LED. 
Le bouton SELECT vous permet d'identifier un appareil et de rétablir les 
paramètres d'usine. Le voyant LED affiche des témoins lumineux rouges ou 
verts.

Voyants lumineux LED du coupleur DALI MULTI3
•	 Témoin LED vert qui clignote : Indique la détection de mouvement.
•	 Voyant LED rouge : Indique que l'utilisateur est entré en mode 

propriétaire.

DA

~ 50/60 Hz
~ 220 to 240V

DA

Se
ns

or

Voyant LED

Bouton SELECT
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INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

ESPECIFICACIONES
Voltaje....................Voltaje estándar de DALI (generalmente, 16 VCC)
Consumo de corriente (acoplador)............................6–16 mA – DALI
Alcance de funcionamiento del sensor de luz.................. 20–600 Lux
Temperatura de funcionamiento................. -40° a 60°C (-40° a 140°F)
Humedad relativa................................... 0% a 95%, sin condensación
Certificaciones..................................................................................CE

Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva de 
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE, por 
sus siglas en inglés). Esto significa que este producto debe 
ser manipulado según lo dispuesto en la directiva europea 

2012/19/UE para poder ser reciclado o desmantelado para minimizar 
su impacto en el medio ambiente. El usuario tiene la opción de 
entregar su producto a una organización de reciclaje competente o al 
minorista cuando compra un equipo eléctrico o electrónico nuevo.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA CABLEADO
Wattstopper PLUS le permite controlar dispositivos DALI. Con cualquier diseño cableado de Wattstopper PLUS, obtiene un sistema de 
control de iluminación fiable que se puede instalar rápida y fácilmente.

Wired Manager — DALI

Interfaz de usuario Ethernet
DALI
Cableado LS PD MULTI3 CI

Leyenda del cableado

SSU

DALI 
MULTI3

Acoplador con
LS PD MULTI3 CI

Sensor

DALI 
MULTI3

Acoplador con
LS PD MULTI3 CI

Sensor

Controlado por
DALI Luminaria

Interfaz de 
usuario

SEGURIDAD DEL PRODUCTO
Al usar equipo eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones 
básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

•	 No lo monte cerca de calentadores de gas o eléctricos ni permita 
que los cables de alimentación toquen superficies calientes.

•	 El equipo debe montarse en lugares y en alturas donde no 
pueda ser fácilmente manipulado por personal no autorizado.

•	 Legrand no recomienda el uso de equipos accesorios, ya que 
puede causar una condición peligrosa.

•	 Todos los canales DALI están conectados internamente juntos a la 
unidad de control. Asegúrese de tener esto en cuenta al instalar.

•	 No utilice este equipo para otro uso que no sea el indicado.

DESCRIPCIÓN
DALI LS PD MULTI3 CI es un sensor compacto de techo con 
cabezal movible. Incluye el acoplador DALI MULTI3 COUPLER G2, 
que incorpora un control de detección de luz y de presencia para 
luminarias DALI en el sistema Wattstopper PLUS. 

Este símbolo indica voltaje CC.
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MONTAJE Y CABLEADO

Montaje del sensor
Haga un orificio de 42–48 mm 
(1,65–2,9 pulgadas) de diámetro en 
el techo. Asegúrese de que haya 
al menos 25 mm (1 pulgada) de 
espacio encima del techo.

Montaje del acoplador de luminarias
El acoplador DALI MULTI3 sirve para integrar luminarias, y 
permite su control mediante DALI. Fije el acoplador DALI MULTI3 
a la luminaria con tornillos (no incluidos). Asegúrese de que el 
acoplador y el sensor están lo suficientemente cerca para poder 
conectar el cable del sensor incluido. Instale el acoplador y el 
sensor únicamente en lugares interiores y secos.

Acoplador DALI MULTI3

DALI

Tornillos

Desde el sensor

Integración independiente en el techo del acoplador
Se puede hacer una integración independiente en el techo mediante la 
instalación del ECO CI KIT (de venta por separado), un bastidor de alivio de 
tensión. El acoplador DALI MULTI3 necesita la instalación de un ECO CI KIT 
para garantizar la protección frente al contacto eléctrico. 

ECO CI KIT 

Retire el protector
del cable

Presione y doble el
protector del cable

Base del ECO CI KIT 
(2X)

Tapa del ECO CI KIT 
(2X)

DALI

SENSOR

ACOPLADOR

Retire los protectores de los cables de la base del 
ECO CI KIT y coloque la base en los puertos del 
acoplador DALI MULTI3. Presione hacia abajo el 
centro del protector del cable y dóblelo para que el 
protector se enrolle alrededor del cable.

Instale los protectores en los cables de DALI y el SENSOR. Seguidamente, 
conecte los cables a los puertos del acoplador DALI MULTI3. Coloque las 
tapas del ECO CI KIT en el acoplador DALI MULTI3 y apriete los tornillos. 
Conecte el sensor LS PD MULTI3 CI mediante el conector RJ10 de 4 polos 
(4P4C) marcado como «Sensor» en la parte superior del bastidor. Solo se 
debe conectar un sensor LS PD MULTI3 CI al acoplador DALI MULTI3.

Montaje en la 
superficie
Se puede montar el sensor 
en la superficie del techo, 
con la opción de añadir el 
SENSOR-KIT. 

abrir
cerrar
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RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DE FÁBRICA
Con el DALI LS PD MULTI3 CI conectado a la corriente, mantenga pulsado el botón SELECT durante unos 10 segundos hasta que el 
indicador LED parpadee en color rojo durante 4 segundos. Se restablecerá la configuración predeterminada de fábrica del DALI LS PD 
MULTI3 CI. 
NOTA:	 Al restablecer la configuración predeterminada de fábrica se eliminará la dirección corta de DALI y habrá que volver a poner en 

servicio el dispositivo.

INSTALACIÓN Y COBERTURA DEL SENSOR
El sensor LS PD MULTI3 CI debe instalarse a una altura máxima de 4 metros (13 pies). El cabezal del sensor puede girarse hasta 30º 
para ajustar la zona de cobertura. 
El sensor de luz tiene un ángulo de detección de 90 º. El sensor de movimiento tiene un ángulo de detección de 80 º.

90° 90°
El sensor debe colocarse de manera
que el área de cobertura del sensor
de luz abarque solo el lugar de trabajo
y no las superficies de las ventanas.

Evite la exposición directa a la luz.

Evite las corrientes (p. ej.: aires acondicionados o ventiladores).

CARACTERÍSTICAS

Acoplador
El acoplador DALI MULTI3 incluye un botón de selección SELECT y 
un indicador LED. El botón SELECT permite identificar un dispositivo y 
restablecer la configuración predeterminada de fábrica. El indicador LED 
muestra luces verdes o rojas.

Luces del indicador LED del acoplador DALI MULTI3
•	 El indicador LED verde parpadea: Indica detección de movimiento.
•	 El indicador LED rojo: Indica que un usuario ha entrado en modo 

propietario.

DA

~ 50/60 Hz
~ 220 to 240V

DA

Se
ns

or

Indicador LED

Botón SELECT
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DEUTSCHE ANLEITUNG

TECHNISCHE DATEN
Eingangsspannung.. Standard DALI-Spannung (üblicherweise 16 VDC)
Stromaufnahme (Koppler)...................................... 6–16 mA – DALI
Betriebsreichweite des Lichtsensors..............................20–600 Lux
Betriebstemperatur............................ -40° bis 60°C (-40° bis 140°F)
Relative Luftfeuchtigkeit................... 0 bis 95 %, nicht kondensierend
Zertifizierungen.............................................................................CE

Dieses Produkt trägt das Symbol der selektiven Sortierung für Elektro- 
und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt 
gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU gehandhabt werden 
muss, um recycelt oder demontiert zu werden und seine Auswirkungen 

auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Der Nutzer hat die Wahl, sein 
Produkt bei einer zuständigen Recyclingorganisation oder beim Kauf eines 
neuen Elektro- oder Elektronikgeräts beim Händler abzugeben.

WIRE-SYSTEMÜBERSICHT
Mit Wattstopper PLUS können Sie DALI-Geräte steuern. Mit jedem kabelgebundenen Wattstopper PLUS-Design erhalten Sie ein 
zuverlässiges Lichtsteuerungssystem, das schnell und einfach installiert werden kann.

Wired Manager — DALI

Benutzerschnittstelle Ethernet
DALI
LS PD MULTI3 CI-Verkabelung

Legende Verkabelung

SSU

DALI 
MULTI3

Koppler mit
LS PD MULTI3 CI

Sensor

DALI 
MULTI3

Koppler mit
LS PD MULTI3 CI

Sensor

DALI-gesteuerte
Leuchte

Benutzerschnittstelle

PRODUKTSICHERHEIT
Beim Umgang mit elektrischen Geräten sind stets grundlegende 
Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, darunter die folgenden:

•	 Montieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gas- oder 
Elektroheizungen und lassen Sie die Netzkabel keine heißen 
Oberflächen berühren.

•	 Die Ausrüstung sollte an Orten und in Höhen montiert werden, 
an denen sie nicht leicht von unbefugtem Personal manipuliert 
werden können.

•	 Die Verwendung von Zubehörgeräten wird von Legrand nicht 
empfohlen, da dies zu einem unsicheren Zustand führen kann.

•	 Alle DALI-Kanäle sind intern verbunden zusammen mit dem 
Steuergerät. Berücksichtigen Sie dies unbedingt bei der Installation.

•	 Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere als die 
bestimmungsgemäße Verwendung.

BESCHREIBUNG
Der DALI LS PD MULTI3 CI ist ein kompakter Sensor zur 
Deckenmontage mit einem beweglichen Sensorkopf. Er kann mit dem 
DALI MULTI3 COUPLER G2 kombiniert werden, um die Licht- und 
Anwesenheitssteuerung der DALI-Leuchte in das Wattstopper PLUS 
System zu integrieren. 

Dieses Symbol weist auf Gleichspannung hin.
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MONTAGE UND VERKABELUNG

Sensormontage
Bohren Sie ein Loch mit einem 
Durchmesser von 42–48 mm (1,65-
2,9 Zoll) in die Decke. Stellen Sie 
sicher, dass mindestens 25 mm 
(1 Zoll) Freiraum nach oben in der 
Decke vorhanden ist.

Kopplerleuchten-Montage
Der DALI-MULTI3-Koppler ist für die Leuchtenintegration 
vorgesehen und ermöglicht eine Steuerung der Leuchte 
über DALI. Befestigen Sie den DALI MULTI3 Koppler mit 
Schrauben an der Leuchte (nicht im Lieferumfang enthalten). 
Stellen Sie sicher, dass der Koppler und der Sensor nah genug 
nebeneinander montiert sind, damit das mitgelieferte Sensorkabel 
angeschlossen werden kann. Installieren Sie den Koppler und 
den Sensor ausschließlich in trockenen Umgebungen und im 
Innenbereich.

DALI MULTI3-Koppler

DALI

Schrauben

vom Sensor aus

Kopplerunabhängige Deckeninstallation
Eine unabhängige Deckeninstallation ist mit dem ECO CI KIT, einem 
Zugentlastungsgehäusesatz, möglich (gesondert zu bestellen). Der DALI 
MULTI3 Koppler muss mit dem ECO CI KIT ausgestattet werden, um 
elektrischen Berührungsschutz sicherzustellen. 

ECO CI KIT 

Kabelschutzvorrichtungen
entfernen

Kabelschutz nach unten
drücken und biegen

ECO CI KIT-Sockel 
(2X)

ECO CI KIT-Abdeckung 
(2X)

DALI

SENSOR

KOPPLER

Entfernen Sie die Kabelschutzvorrichtungen vom ECO 
CI KIT Sockel und setzen Sie den ECO CI KIT Sockel 
auf die DALI MULTI3 Koppleranschlüsse. Drücken Sie 
den Kabelschutz in der Mitte nach unten und biegen 
Sie ihn so auf, dass sich der Kabelschutz um das 
Kabel legen kann.

Bringen Sie die Kabelschutzvorrichtungen an den DALI- und SENSOR-Kabeln 
an und schließen Sie dann die Kabel an die DALI-MULTI3 Koppleranschlüsse 
an. Platzieren Sie die ECO CI KIT Abdeckungen auf dem DALI MULTI3 
Koppler und ziehen Sie die Schrauben fest. Verbinden Sie den LS PD 
MULTI3 CI Sensor über die 4-polige RJ10-Buchse (4P4C), die auf der 
Gehäuseoberseite mit „Sensor“ gekennzeichnet ist. Es darf nur ein LS PD 
MULTI3 CI Sensor an den DALI MULTI3 Koppler angeschlossen werden.

Aufputzmontage
Der Sensor kann mit 
dem optional erhältlichen 
SENSOR-KIT als Anbau 
auf der Deckenoberfläche 
montiert werden. 

öffnen
schließen
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Wattstopper garantiert für einen Zeitraum von 
fünf (5) Jahren, dass seine Produkte frei von 
Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Es 
bestehen keine Verpflichtungen oder Haftungen 
seitens Wattstopper für Folgeschäden, die aus 
oder in Verbindung mit der Verwendung oder 
Leistung dieses Produkts entstehen, oder für 
andere indirekte Schäden in Bezug auf den 
Verlust von Eigentum, Einnahmen oder Gewinn 
oder Kosten für den Ausbau, die Installation oder 
Neuinstallation.

Wattstopper garantit que ses produits sont 
exempts de défauts de matériaux et de fabrication 
pour une période de cinq (5) ans. Wattstopper 
ne peut être tenu responsable de tout dommage 
consécutif causé par ou lié à l’utilisation ou 
à la performance de ce produit ou tout autre 
dommage indirect lié à la perte de propriété, de 
revenus, ou de profits, ou aux coûts d’enlèvement, 
d’installation ou de réinstallation.

Wattstopper garantiza que sus productos 
están libres de defectos en materiales y mano 
de obra por un período de cinco (5) años. No 
existen obligaciones ni responsabilidades por 
parte de Wattstopper por daños consecuentes 
que se deriven o estén relacionados con el 
uso o el rendimiento de este producto u otros 
daños indirectos con respecto a la pérdida 
de propiedad, renta o ganancias, o al costo 
de extracción, instalación o reinstalación.

INFORMATIONEN ZUR GARANTIE INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

WARRANTY INFORMATION

Wattstopper warranties its products to be free of defects in materials and workmanship for a period of five (5) years. There are no obligations or liabilities 
on the part of Wattstopper for consequential damages arising out of, or in connection with, the use or performance of this product or other indirect damages 
with respect to loss of property, revenue or profit, or cost of removal, installation or reinstallation.

ZURÜCKSETZUNG AUF WERKSEINSTELLUNG
Bei angeschlossener Stromversorgung an den DALI LS PD MULTI3 CI drücken und halten Sie die SELECT-Taste für ungefähr 
10 Sekunden, bis die LED-Anzeige 4 Sekunden lang rot blinkt. Der DALI LS PD MULTI3 CI wird dann auf Werkseinstellung 
zurückgesetzt. 
HINWEIS:	Durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellung wird die DALI-Kurzadresse gelöscht und das Gerät muss erneut in Betrieb 

genommen werden.

PLATZIERUNG UND ABDECKUNG DES SENSORS
Der LS PD MUlTI3 CI Sensor sollte in einer maximalen Höhe von 4 Metern (13 Fuß) installiert werden. Der Sensorkopf kann um bis zu 
30° geneigt werden, um den Erfassungsbereich einzustellen. 
Der Lichtsensor hat einen Erfassungswinkel von 90°. Der Bewegungsmelder hat einen Erfassungswinkel von 80°.

90° 90°
Der Sensor sollte so positioniert
werden, dass der Erfassungsbereich
des Lichtsensors ausschließlich auf
den Arbeitsbereich und nicht auf
Fensterflächen gerichtet ist.

Direkte Lichteinstrahlung
ist zu vermeiden.

Zugluft (z. B. von Ventilatoren
oder Lüftern) ist zu vermeiden.

FUNKTIONEN

Koppler
Der DALI MULTI3-Koppler verfügt über eine SELECT-Taste (AUSWAHL) und 
eine LED-Anzeige. Mit der SELECT-Taste können Sie ein Gerät ermitteln und 
auf Werkseinstellung zurücksetzen. Die LED-Anzeige leuchtet grün oder rot.

DALI MULTI3 Koppler LED-Anzeigeleuchten
•	 Die LED-Anzeige blinkt grün: Signalisiert die Bewegungserfassung.
•	 LED-Anzeige leuchtet rot: zeigt an, dass ein Nutzer den proprietären 

Modus aktiviert hat.
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~ 50/60 Hz
~ 220 to 240V
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