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SPECIFICATIONS
Voltage ......cccoeveveieiiennenn Standard DALI voltage (typically 16VDC)
Current ConSUMPLION ......ouiiiiiiii e 6mA
Light Sensor Operating Range............ 20 to 800 lux (approximately)
Operating Temperature ... .-4° to 122°F (-20° to 50°C)
Certifications.........ccoiiiiic CE, UKCA
Environmental Suitability ............ccoooiiiiiiiiin P20

and electronic equipment (WEEE). This means that this product must

be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be

recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User
has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the
retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

E This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical
—_—

— — — This symbol indicates DC voltage.

DESCRIPTION

The DALI LS PD Ll is a compact light and presence sensor that is easily attached to a luminaire. The sensor communicates with the
Wired Manager — DALI via a directly connect DALI bus.

PRODUCT SAFETY

When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:
» Do not mount near gas or electric heaters or let power supply cords touch hot surfaces.
» Equipment should be mounted in locations and at heights where it will not readily be subjected to tampering by unauthorized personnel.
» The use of accessory equipment is not recommended by Legrand as it may cause an unsafe condition.
« All DALI channels are internally connected together to the control unit. Make sure to consider this when installing.
» Do not use this equipment for other than the intended use.

WIRED SYSTEM OVERVIEW

Wattstopper PLUS enables you to control DALI devices. With any Wattstopper PLUS wired design, you get a reliable, lighting control
system that can be installed quickly and easily.

Wired Manager — DALI Ssu
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MOUNTING

There are four options for mounting the DALI LS PD LI into a luminaire. Three of the options use one of the two included sensor covers:
* From below the luminaire, using Cover 1
* From within the luminaire, using Cover 2
+ Sitting inside the luminaire, without using either cover
* Mounted to a concrete ceiling, using the optional LSPD-AP-KIT DALI LS PD Surface Mount Kit along with Cover 1

NOTE: An optional LSPD-CI-KIT Ceiling mount kit allows the DALI LS PD LI to be installing into a drop ceiling or standard ceiling. This
kit makes the DALI LS PD LI identical to the DALI LS PD CI.

Option 1 Option 2

A 15.4 x 55.4 mm (0.6 x 2.2 inches) hole must be cut prior to A 14 x 41 mm (0.5 x 1.6 inches) hole must be cut prior to
installing the DALI LS PD LI. Install Cover 1 on the DALI LS PD installing the DALI LS PD LI. Install Cover 2 on the DALI LS PD
LI and connect the sensor cable to the DALI Line. Then place LI and connect the sensor cable to the DALI Line. Then place
the DALI LS PD LI into the luminaire hole. Secure the DALI LS the DALI LS PD LI into the luminaire hole. Secure the DALI LS
PD LI by snapping the cover mounting clips into the luminaire. PD LI by snapping the cover mounting clips into the luminaire.
The raised surface of the cover sits outside the luminaire The raised surface of the cover sits flush within the luminaire
opening. opening.

55.4 mm ~ 15.4 mm

(Z;My' (0.6 inch)
A\

N

N\

Luminaire Opening
Cover 2

41 mm 14 mm

(1.6 iry\ /%5 inches)
\ :

R 1.8 mm Luminaire Opening
(0.07 inch)/
+0.2




Option 3 Option 4

Holes must be cut prior to installing the DALI LS PD LI. The Surface Mount LS PD AP KIT (purchased separately)
Connect the DALI LS PD LI sensor cable to the DALI Line. is used to install the DALI LS PD LI onto a concrete ceiling.
Then place the DALI LS PD LI into the luminaire holes. If the Screw the LS PD AP KIT base into the concrete ceiling. Place
sensor is in the correct mounting position, the raised surface of Cover 1 (included with sensor) onto the DALI LS PD LI Sensor,
the sensor sits flush within the luminaire opening. connect the sensor wires, and snap into the LS PD AP KIT

cover opening. Snap the LS PD AP KIT cover into the base.

___________________________»

17.3mm g -
(0.7 inch) Luminaire Opening
10.8 mm (0.04 inch) 0.1 \\ 3.1 mm
@67mm ——> [} 6.7.mm (OlZOInZCh)
(0.26 inch) (0.26inch) =™
£0.2 0.2
@14 mm
(0.55 inch)
£0.2
WIRING

0.5 mm?
(0.02 inch?)
(2X) 5mm
(0.2 inch)

@

20 mm ‘
(0.8 inch)

Wiring for Multiple Sensors
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FEATURES

DALI LS PD LI features Occupancy and Light Sensors, SELECT Button, and an LED C=_| seLecTBut
Indicator. The SELECT Button enables you to identify a device and reset to factory default LED Indicator utton
settings. The LED Indicator displays green or red lights cator-—- H@ D

DALI LS PD LI LED Indicator Lights Occupancy Sensor - - —
* Green LED Indicator Flashes: Motion is detected.

* Green LED Indicator llluminates Continuously: Motion detection is temporarily I:I B Light Sensor
deactivated.

* Red LED Indicator Flashes 3 Times: IR Signal of remote control has been received.
* Red LED Indicator Flashes 1 Time: Vibration has been detected.
* Red LED Indicator Illluminates Continuously: 100h burn-in is active.

Resetting to Factory Defaults

With the power connected to the DALI LS PD LI, press and hold the SELECT Button for about 10 seconds until the LED Indicator blinks
red for 4 seconds. The DALI LS PD Ll is then reset to the factory default settings.

NOTE: Resetting to factory default settings will delete the DALI short address and require the device to be re-commissioned.

ADJUSTING THE SENSOR SHUTTER

Using a small screwdriver pull up on the shutter sides. X
Remove, insert, or rotate one or both shutters where 0]
necessary.

Insert flat head screwdriver (2X)

Rotate

SENSOR DETECTION RANGE

The detection range of the DALI LS PD LI sensor is determined by the shutter position. By changing the shutter position, you can
influence the detection range of the sensor directionally and avoid undesired presence detection.

With Both Shutters [N
Minimum 40°

With One Shutter

Without Shutters
Maximum 90°




INSTRUCTIONS EN FRANCAIS

DESCRIPTION

Le DALI LS PD LI est un détecteur de lumiere et de présence compact
qui se fixe facilement a un luminaire. Le détecteur communique avec le
Wired Manager — DALI via un bus DALI directement connecté.

SECURITE DES PRODUITS

Lors de I'utilisation d’équipements électriques, des précautions de
sécurité de base doivent toujours étre suivies, notamment les suivantes:

Ne pas monter prés de radiateurs a gaz ou électriques ou laisser
les cordons d’alimentation toucher des surfaces chaudes.
L’équipement doit étre monté a des emplacements et a des
hauteurs ou il ne sera pas facilement soumis a des manipulations
par du personnel non autorisé.

L utilisation d’équipements accessoires n’est pas recommandée
par Legrand car cela peut entrainer une situation dangereuse.
Tous les canaux DALI sont connectés en interne ensemble a
I'unité de commande. Assurez-vous d’en tenir compte lors de
l'installation.

N’utilisez pas cet équipement a d’autres fins que 'usage prévu.

CARACTERISTIQUES
Voltage .......ccoeveneen. Tension DALI standard (typiquement 16VCC)
Consommation actuelle..............coooveeiieieiiiiiiceecee e 6mA

Plage de fonctionnement du détecteur de lumiére
.............................................................. 20 a 800 lux (environ)
Température de fonctionnement . -20° a 50°C (-4° a 122°F)
Certifications........ccovrviriceeeee e CE, UKCA
Adéquation environnementale ............ccccoeeiiiniiniiiiccie 1P20

Ce produit porte le symbole du tri sélectif Déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit
doit étre manipulé conformément a la directive européenne
2012/19/UE afin d’étre recyclé ou démonté afin de minimiser son
impact sur I'environnement. L utilisateur a le choix de confier son produit a
un organisme de recyclage compétent ou au revendeur lorsqu’il achéte un
nouvel équipement électrique ou électronique.

Ce symbole indique une tension continue.

APERCU DU SYSTEME CABLE

Wattstopper PLUS vous permet de contrler les appareils DALI. Avec n’'importe quelle conception cablée Wattstopper PLUS, vous
obtenez un systéme de contréle d’éclairage fiable qui peut étre installé rapidement et facilement.

SSuU

Wired Manager — DALI

Luminaire DALI
commandé avec
un DALILS PD LI

Interface utilisateur

Polaris. Monitor

Légende des fils

= Ethernet
= DALI



MONTAGE

Il existe quatre options pour monter le DALI LS PD LI dans un luminaire. Trois des options utilisent I'un des deux couvertures de
détecteur inclus :

* Par le dessous du luminaire, a I'aide du couverture 1

» Depuis l'intérieur du luminaire, a I'aide du couverture 2

« Installé a l'intérieur du luminaire, sans utiliser aucun couverture

* Monté sur un plafond en béton, a I'aide du kit de montage en surface LSPD-AP-KIT DALI LS PD en option avec le couverture 1

REMARQUE: Un kit de montage au plafond LSPD-CI-KIT en option permet d’installer le DALI LS PD LI dans un plafond suspendu ou
un plafond standard. Ce kit rend le DALI LS PD LI identique au DALI LS PD CI.

Option 1 Option 2

Un trou de 15.4 x 55.4 mm (0.6 x 2.2 inches) doit étre percé Un trou de 14 x 41 mm (0.5 x 1.6 pouces) doit étre percé avant
avant d'installer le DALI LS PD LI. Installez le couverture 1 d’installer le DALI LS PD LlI. Installez le couverture 2 sur DALI
sur DALI LS PD LI et connectez le cable du détecteur a la LS PD LI et connectez le cable du détecteur a la ligne DALI.
ligne DALI. Placez ensuite le DALI LS PD LI dans le trou du Placez ensuite le DALI LS PD LI dans le trou du luminaire.
luminaire. Fixez le DALI LS PD LI en encliquetant les clips Fixez le DALI LS PD LI en encliquetant les clips de montage
de montage du couverture dans le luminaire. La surface du couverture dans le luminaire. La surface surélevée du
surélevée du couverture se trouve a I'extérieur de 'ouverture couverture est affleurante dans 'ouverture du luminaire.

du luminaire.

15.4 mm
0.6 pouces)

55.4 mm
(2.2 pouces)

Ouverture du Luminaire

Couverture 2

\1 (.__- -Clips de Montage

Couverture 1

41 mm 14 mm

(1.6 py /‘&5 pouces)
R 1.8 mm /\V&Ouvenure du Luminaire

(0.07 pouce)
+0.2




Option 3 Option 4

Les trous doivent étre coupés avant d’installer le DALI LS Le KIT de montage en surface LS PD AP (acheté séparément)
PD LI. Connectez le cable du détecteur DALILS PD LI 4 la est utilisé pour installer le DALI LS PD LI sur un plafond en
ligne DALI. Placez ensuite le DALI LS PD LI dans les trous béton. Visser la base LS PD AP KIT dans le plafond en béton.
du luminaire. Si le détecteur est dans la bonne position de Placez le couvercle 1 (inclus avec le détecteur) sur le détecteur
montage, la surface surélevée du détecteur est affleurante DALI LS PD LI, connectez les fils du détecteur et enclenchez-le
dans l'ouverture du luminaire. dans I'ouverture du couverture du KIT LS PD AP. Enclenchez le

couvercle du LS PD AP KIT dans la base.

(01;-3 mug) Ouverture du Luminaire

___________________________)

10.8 mm (0.04 pouce) + 0. \'\ @3.1mm
36,7 mm (0.13 pouce)

@67mm ————>
(0.26 pouce) / (0.26 pouce) — 02
+0.2

+0.2
@14 mm
(0.55 pouce)
+0.2

CABLAGE

0.5 mm?
(0.02 pouce?)
(2X) 5 mm
(0.2 pouce)

‘ N
2;}“
(0.8 pouce)

Cablage pour plusieurs détecteurs

Wired Manager — DALI
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CARACTERISTIQUES

DALI LS PD LI dispose d’'un Occupancy and Light Détecteurs, bouton SELECT,
et indicateur LED. Le bouton SELECT vous permet d'identifier un appareil et Indicateur LED . - _
de réinitialiser les parametres d’'usine par défaut. L'indicateur LED affiche des

lumieres vertes ou rouges (voir les détails de l'indicateur LED DALI LS PD LI
ci-dessous). Détecteur d'occupation - - -

---t-- Bouton SELECTIONNER

Voyants LED du coupleur DALI LS PD LI
* Le voyant LED vert clignote : un mouvement est détecté.

* Le voyant LED vert s’allume en continu : la détection de mouvement est
temporairement désactivée.

* Le voyant LED rouge clignote 3 fois : le signal IR de la télécommande a été regu.
» Le voyant LED rouge clignote 1 fois : une vibration a été détectée.
* Le voyant LED rouge s’allume en continu : le rodage de 100 h est actif.

-- Détecteur de lumiere

Réinitialisation aux paramétres d’usine

Avec l'alimentation connectée au DALI LS PD LI, appuyez sur le bouton SELECT et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes
jusqu’a ce que le voyant LED clignote en rouge pendant 4 secondes. Le DALI LS PD LI est ensuite réinitialisé aux parametres d’'usine
par défaut.

REMARQUE: La réinitialisation aux parametres d’'usine par défaut supprimera I'adresse courte DALI et nécessitera que I'appareil soit
remis en service.

REGLAGE DE L’OBTURATEUR DU DETECTEUR

A I'aide d’un petit tournevis, tirez sur les cotés du volet. s
Retirez, insérez ou faites pivoter un volet ou les deux si o)
nécessaire.

Insérer un tournevis a téte plate (2X)

Remonter

Tourner

PLAGE DE DETECTION DU DETECTEUR

La plage de détection du détecteur DALI LS PD LI est déterminée par la position de I'obturateur. En modifiant la position de I'obturateur,
vous pouvez influencer la plage de détection du détecteur de maniére directionnelle et éviter détection de présence indésirable.

Avec les deux Volets
Minimum 40°

Avec un Seul Volet

Sans Volets
Maximum 90°




INSTRUCCIONES EN ESPANOL

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES
El DALI LS PD LI es un sensor de luz y presencia compacto que Voltaje.......ccooovrueurnne Tension DALI estandar (normalmente 16VCC)
se acopla faciimente a una luminaria. El sensor se comunica con el CONSUMO A€ COMTIENTE ...t 6mA

Wired Manager — DALI a través de un bus DALI de conexion directa.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

basicas de seguridad, incluidas las siguientes:

m Al usar equipo eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones

No lo monte cerca de calentadores de gas o eléctricos ni permita
que los cables de alimentacion toquen superficies calientes.

El equipo debe montarse en lugares y en alturas donde no
pueda ser facilmente manipulado por personal no autorizado.

Legrand no recomienda el uso de equipos accesorios, ya que
puede causar una condicién peligrosa.

Todos los canales DALI estan conectados internamente juntos a la
unidad de control. Asegurese de tener esto en cuenta al instalar.

No utilice este equipo para otro uso que no sea el indicado.

Plage de fonctionnement du détecteur de lumiére
................................................ 20 a 800 lux (aproximadamente)

Température de fonctionnement ................. -20° a 50°C (-4° a 122°F)
CertificatioNS .......c.coeeeeeee e CE, UKCA
Adéquation environnementale ...........ccoccoiiiiiiiiiieiiiee s 1P20

Este producto lleva el simbolo de clasificacion selectiva de Residuos

de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE). Esto significa que este
s Producto debe manipularse de acuerdo con la directiva europea

2012/19/UE para poder ser reciclado o desmantelado para minimizar
su impacto en el medio ambiente. El usuario tiene la opcién de entregar su
producto a una organizacion de reciclaje competente o al minorista cuando
compra un equipo eléctrico o electrénico nuevo.

Este simbolo indica voltaje CC.

DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA CABLEADO

Wattstopper PLUS le permite controlar dispositivos DALI. Con cualquier disefio cableado de Wattstopper PLUS, obtiene un sistema de

control de iluminacién fiable que se puede instalar rapida y facilmente.

Luminaria controlada

SSuU
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MONTAJE

Hay cuatro opciones para montar el DALI LS PD LI en una luminaria. Tres de las opciones utilizan una de las dos tapa de sensores
incluidas:

» Desde debajo de la luminaria, utilizando la Tapa 1

» Desde el interior de la luminaria, utilizando la Tapa 2

» Sentado dentro de la luminaria, sin utilizar ninguna de las tapas.

* Montado en un techo de concreto, usando el kit de montaje en superficie LSPD-AP-KIT DALI LS PD opcional junto con la Tapa 1

NOTA: Un kit de montaje en techo LSPD-CI-KIT opcional permite instalar el DALI LS PD LI en un falso techo o en un techo estandar.
Este kit hace que el DALI LS PD LI sea idéntico al DALI LS PD CI.

Opcién 1 Opcidn 2
Se debe cortar un orificio de 15.4 x 55.4 mm (0.6 x 2.2 inches) Se debe cortar un orificio de 14 x 41 mm (0.5 x 1.6 inches)
antes de instalar el DALI LS PD LlI. Instale la cubierta 1 en el antes de instalar el DALI LS PD LlI. Instale la cubierta 2 en el
DALI LS PD LIy conecte el cable del sensor a la Linea DALI. DALI LS PD LIy conecte el cable del sensor a la Linea DALI.
A continuacion, coloque el DALI LS PD LI en el orificio de la A continuacion, coloque el DALI LS PD LI en el orificio de la
luminaria. Asegure el DALI LS PD LI encajando los clips de luminaria. Asegure el DALI LS PD LI encajando los clips de
montaje de la cubierta en la luminaria. La superficie elevada de montaje de la cubierta en la luminaria. La superficie elevada
la cubierta se asienta fuera de la abertura de la luminaria. de la cubierta se asienta al ras dentro de la abertura de la
luminaria.

15.4 mm
(0.6 pulgadas)

55.4 mm

(2.2 W
\ Apertura Luminaria

Tapa 2

41 mm 14 mm

(1.6 pulgadas) /‘\gs pulgadas)
R 1.8 mm Apertura Luminaria
(0.07 pulgada)/

+0.2
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Opcidén 3 Opcidn 4

Los agujeros deben cortarse antes de instalar el DALI LS PD El KIT AP LS PD de montaje en superficie (se compra por

LI. Conecte el cable del sensor DALI LS PD LI a la Linea DALI. separado) se utiliza para instalar el DALI LS PD LI en un techo
A continuacién, coloque el DALI LS PD LI en los orificios de la de hormigdn. Atornille la base del LS PD AP KIT al techo de
luminaria. Si el sensor esta en la posicion de montaje correcta, hormigoén. Coloque la tapa 1 (incluida con el sensor) en el

la superficie elevada del sensor queda al ras dentro de la sensor DALI LS PD LI, conecte los cables del sensor y encaje
abertura de la luminaria. en la abertura de la cubierta del LS PD AP KIT. Encaje la tapa

del LS PD AP KIT en la base.

___________________________>

(0177;"8":&2‘) Apertura Luminaria
10.8 mm (0.04 pulgada) + 0.1 \‘\ @3.1mm
@67mm —> 6.7 mm (0.12+péjlgada)
(0.26 bulgada) (0.26 pulgada) ~ ™
+00 +0.2
@14 mm
(0.55 pulgada)
+0.2

CABLEADO

0.5 mm?
(0.02 pulgada?)
(2X) 5mm
(0.2 pulgada)

20 mm ‘
(0.8 pulgada)

Cableado para multiples sensores

Wired Manager — DALI
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CARACTERISTICAS

DALI LS PD LI cuenta con una Ocupacion y Luz Sensores, botén SELECT e
indicador LED. El boton SELECCIONAR le permite identificar un dispositivo y
restablecer la configuracion predeterminada de fabrica. El indicador LED muestra
luces verdes o rojas (consulte los detalles del indicador LED DALILS PD LI a
continuacion). Sensor de Ocupacion - - -

Luces indicadoras LED del acoplador DALI LS PD LI

-—-[-- Boton SELECCIONAR
Indicador LED - _ _

L .o -- Sensor de luz
El indicador LED verde parpadea: se detecta movimiento.

El indicador LED verde se ilumina continuamente: la deteccion de
movimiento se desactiva temporalmente.

El indicador LED rojo parpadea 3 veces: se ha recibido la sefial IR del control remoto.
El indicador LED rojo parpadea 1 vez: se ha detectado vibracion.
El indicador LED rojo se ilumina de forma continua: el periodo de prueba de 100 horas esta activo.

Restablecer los valores predeterminados de fabrica

Con la alimentacion conectada al DALI LS PD LI, mantenga presionado el boton SELECCIONAR durante unos 10 segundos hasta
que el indicador LED parpadee en rojo durante 4 segundos. A continuacion, el DALI LS PD LI se restablece a la configuracion
predeterminada de fabrica.

NOTA: Restablecer la configuracion predeterminada de fabrica eliminara la direccién corta de DALI y requerira que el dispositivo sea

re-comisionado.

AJUSTE DEL OBTURADOR DEL SENSOR

Con un destornillador pequefio, tire hacia arriba de los
lados del obturador. Retire, inserte o gire una o ambas o)
contraventanas cuando sea necesario.

Inserte un destornillador de
cabeza plana (2X)

Levantar

ALCANCE DE DETECCION DEL SENSOR

El rango de deteccion del sensor DALI LS PD LI esta determinado por la posicion de la persiana. Al cambiar la posicion del obturador,
puede influir en el rango de deteccidn del sensor direccionalmente y evitar Deteccidn de presencia no deseada.

Con un Obturador

Con ambas Persianas
Minimo 40°

Sin Persianas
Maximo 90°

12



DEUTSCHE ANLEITUNG

BESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN

Der DALI LS PD LI ist ein kompakter Licht- und Prasenzsensor,
der einfach an einer Leuchte befestigt werden kann.Der Sensor
kommuniziert mit dem Wired Manager — DALI Uber einen direkt
angeschlossenen DALI-Bus.

PRODUKTSICHERHEIT

Bei der Verwendung elektrischer Gerate sollten immer
m grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden,
einschlieRlich der folgenden:

» Montieren Sie das Gerat nicht in der Nahe von Gas- oder
Elektroheizungen und lassen Sie die Netzkabel keine
heiBen Oberflachen berihren.

» Die Ausrlstung sollte an Orten und in H6hen montiert
werden, an denen sie nicht leicht von unbefugtem
Personal manipuliert werden kénnen.

» Die Verwendung von Zubehdrgeraten wird von Legrand
nicht empfohlen, da dies zu einem unsicheren Zustand
fihren kann.

» Alle DALI-Kanéle sind intern verbunden zusammen mit dem
Steuergerat. Berucksichtigen Sie dies unbedingt bei der
Installation.

» Verwenden Sie dieses Gerat nicht fur andere als die
bestimmungsgemale Verwendung.

Eingangsspannung ...Standard-DALI-Spannung (typischerweise 16 VDC)

Aktueller Verbrauch...........ocoooiiiiiii 6mA
Betriebsbereich des Lichtsensors ................... 20 bis 800 Lux (ungefahr)
Betriebstemperatur............cooeiiiiiiis -20° bis 50°C (-4° bis 122°F)
ZertifiZIErUNGEN ...t CE, UKCA
UmweltvertraglichKeit ............cooiiiiiii e 1P20

Dieses Produkt tragt das Symbol der selektiven Sortierung fiir Elektro- und
Elektronik-Altgerate (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt geman der
mmmm €Uropéischen Richtlinie 2012/19/EU gehandhabt werden muss, um recycelt
oder demontiert zu werden und seine Auswirkungen auf die Umwelt so gering
wie moglich zu halten. Beim Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgerats hat der
Nutzer die Wahl, sein Produkt einer kompetenten Recyclingorganisation oder dem
Handler zu Gbergeben.

Dieses Symbol weist auf Gleichspannung hin.

WIRE-SYSTEMUBERSICHT

Mit Wattstopper PLUS kénnen Sie DALI-Gerate steuern. Mit jedem kabelgebundenen Wattstopper PLUS-Design erhalten Sie ein
zuverlassiges Lichtsteuerungssystem, das schnell und einfach installiert werden kann.

Wired Manager — DALI Ssu

DALI-gesteuerte
Leuchte mit einem
DALILS PD LI

Benutzerschnittstelle

Benutzersch

Polaris. Monitor

Legende Verkabelung

= Ethernet
= DALI
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MONTAGE

Fir den Einbau des DALI LS PD LI in eine Leuchte gibt es vier Moglichkeiten. Drei der Moglichkeiten verwenden eine der beiden
mitgelieferten Sensorabdeckungen:

» Von unten in die Leuchte mit Abdeckung 1

» Von innerhalb der Leuchte, mit Abdeckung 2

* Innerhalb der Leuchte, ohne Verwendung einer der beiden Abdeckungen

* Montage an einer Betondecke unter Verwendung des optionalen LSPD-AP-KIT DALI LS PD Aufputz-Kits zusammen mit Abdeckung 1

HINWEIS: Mit dem optionalen LSPD-CI-KIT Deckeneinbaukit kann die DALI LS PD LI in eine abgehangte Decke oder eine
Standarddecke eingebaut werden. Dieses Kit macht das DALI LS PD LI identisch mit dem DALI LS PD CI.

Option 1 Option 2

Vor der Installation des DALI LS PD LI muss ein 15.4 x 55.4 Vor der Installation des DALI LS PD LI muss ein 14 x 41 mm
mm (0.6 x 2.2 inches) groRRes Loch geschnitten werden. (0.5 x 1.6 inches) groRes Loch geschnitten werden. Installieren
Installieren Sie Abdeckung 1 auf der DALI LS PD LI und Sie Abdeckung 2 auf dem DALI LS PD LI und verbinden Sie
verbinden Sie das Sensorkabel mit der DALI-Leitung. das Sensorkabel mit der DALI-Leitung. Setzen Sie dann das
Setzen Sie dann das DALI LS PD LI in das Leuchtenloch DALI LS PD LI in das Leuchtenloch ein. Befestigen Sie das
ein. Befestigen Sie das DALI LS PD LI, indem Sie die DALI LS PD LI, indem Sie die Befestigungsclips der Abdeckung
Befestigungsclips der Abdeckung in die Leuchte einrasten. in die Leuchte einrasten. Die erhabene Oberflache der

Die erhabene Oberflache der Abdeckung sitzt auRerhalb der Abdeckung sitzt blindig in der Leuchtendffnung.
Leuchtendffnung.

15.4 mm
(0.6 Zoll)

Leuchtendffnung

Abdeckung 2

N . .
{ l.\} - - --Befestigungsclips

Abdeckung 1

41 mm 14 mm

(1.6 Zoll) /‘\(;5 Zoll)
R 1.8 mm Leuchtenéffnung
(0.07 Zoll) -~
+0.2
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Option 3 Option 4

Vor der Installation des DALI LS PD LI mussen Locher Das Surface Mount LS PD AP KIT (separat erhaltlich) wird
geschnitten werden. Verbinden Sie das Sensorkabel DALI LS verwendet, um das DALI LS PD LI an einer Betondecke zu

PD LI mit der DALI-Leitung. Setzen Sie dann das DALI LS installieren. Schrauben Sie den Sockel des LS PD AP KIT in
PD LI in die Leuchtenlécher ein. Bei richtiger Einbaulage des die Betondecke. Setzen Sie die Abdeckung 1 (im Lieferumfang
Sensors sitzt die erhabene Flache des Sensors blindig in der des Sensors enthalten) auf den DALI LS PD LI Sensor,
Leuchtendffnung. schliefen Sie die Sensordrahte an und lassen Sie sie in die

Abdeckungsoffnung des LS PD AP KIT einrasten. Lassen Sie
die LS PD AP KIT-Abdeckung in die Basis einrasten.

17.3mm .
(07 Z0l) - -euchtendfnung
10.8mm (0.04 Zoll) + 01@@0\

@67mm —— 76

© 267 Zol)
0.26 Zoll 26 Z0
( +0.2 ) 0

/

___________________________»

VERDRAHTUNG

0.5 mm?
(0.02 ZolP?)

(2X) 5mm
(0.2 Zoll)

\

20 mm ‘
(0.8 Zoll)

Verkabelung fiir mehrere Sensoren

Wired Manager — DALI

DALI




MERKMALE

DALI LS PD LI verfugt ilber Anwesenheit und Licht Sensoren, SELECT-Taste und
LED-Anzeige. Mit der AUSWAHL-Taste kénnen Sie ein Gerat identifizieren und auf die
Werkseinstellungen zurlicksetzen. Die LED-Anzeige zeigt griines oder rotes Licht (siehe
die Details der DALI LS PD LI-LED-Anzeige unten).

DALI LS PD LI Koppler LED-Leuchtmelder
* Griine LED-Anzeige blinkt: Bewegung wurde erkannt. D

* Griine LED-Anzeige leuchtet dauerhaft: Die Bewegungserkennung ist
vorlibergehend deaktiviert.

* Rote LED-Anzeige blinkt 3 Mal: IR-Signal der Fernbedienung wurde empfangen.
* Rote LED-Anzeige blinkt 1 Mal: Vibration wurde erkannt.
* Rote LED-Anzeige leuchtet kontinuierlich: 100-Stunden-Einbrennen ist aktiv.

——-[-~ Auswahlknopf
LED-Anzeige - - -

Anwesenheitssensor - - -

B -- Lichtsensor

Zuriicksetzen auf Werkseinstellungen

Halten Sie bei an das DALI LS PD LI angeschlossener Stromversorgung die AUSWAHL-Taste etwa 10 Sekunden lang gedriickt, bis die
LED-Anzeige 4 Sekunden lang rot blinkt. Das DALI LS PD LI wird dann auf die Werkseinstellungen zurlickgesetzt.

HINWEIS: Das Zurlicksetzen auf die Werkseinstellungen |6scht die DALI-Kurzadresse und erfordert, dass das Gerat neu eingerichtet
wird wieder in Betrieb genommen.

EINSTELLEN DES SENSORVERSCHLUSSES

Ziehen Sie mit einem kleinen Schraubendreher die X
Rollladenseiten nach oben. Bei Bedarf einen oder beide 0)
Rollladen entfernen, einsetzen oder drehen.

Schlitzschraubendreher einsetzen (2X)

Hochziehen

Drehen

SENSORERFASSUNGSREICHWEITE

Der Erfassungsbereich des DALI LS PD LI Sensors wird durch die Jalousieposition bestimmt. Durch Veranderung der
Jalousieposition kdnnen Sie den Erfassungsbereich des Sensors richtungsabhangig beeinflussen und vermeiden unerwiinschte
Anwesenheitserkennung.

Mit beiden Fensterladden
Mindestens 40°

Mit einem Verschluss

Ohne Fensterladen
Maximal 90°
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WARRANTY INFORMATION

Wattstopper warranties its products to be free of defects in materials and workmanship for a period of five (5) years. There are no obligations or liabilities
on the part of Wattstopper for consequential damages arising out of, or in connection with, the use or performance of this product or other indirect damages
with respect to loss of property, revenue or profit, or cost of removal, installation or reinstallation.

INFORMATIONEN ZUR GARANTIE

INFORMATIONS RELATIVES A LA GARANTIE

INFORMACION DE LA GARANTIA

Wattstopper garantiert fur einen Zeitraum von
funf (5) Jahren, dass seine Produkte frei von
Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Es
bestehen keine Verpflichtungen oder Haftungen
seitens Wattstopper fiir Folgeschaden, die aus
oder in Verbindung mit der Verwendung oder
Leistung dieses Produkts entstehen, oder fir
andere indirekte Schaden in Bezug auf den
Verlust von Eigentum, Einnahmen oder Gewinn
oder Kosten fiir den Ausbau, die Installation oder
Neuinstallation.

Wattstopper garantit que ses produits sont
exempts de défauts de matériaux et de fabrication
pour une période de cinq (5) ans. Wattstopper
ne peut étre tenu responsable de tout dommage
consécutif causé par ou lié a [lutilisation ou
a la performance de ce produit ou tout autre
dommage indirect lié a la perte de propriété, de
revenus, ou de profits, ou aux colts d’enlévement,
d’installation ou de réinstallation.

Wattstopper garantiza que sus productos
estan libres de defectos en materiales y mano
de obra por un periodo de cinco (5) afios. No
existen obligaciones ni responsabilidades por
parte de Wattstopper por dafios consecuentes
que se deriven o estén relacionados con el
uso o el rendimiento de este producto u otros
dafios indirectos con respecto a la pérdida
de propiedad, renta o ganancias, o al costo
de extraccién, instalacion o reinstalacion.
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